
Verbindungssysteme

8--2

Steckverbinder mit
Buchsen

Steckverbinder mit
Stecker

Beidseitige
Steckverbinder

Verzweiger Y-Kabel

Beschreibung • Kabel mit integrierter Buchse
an einem Ende

• Kabel mit integriertem
Stecker an einem Ende

• Kabel mit integriertem
Steckverbinder an jedem
Ende

• Kabel mit einem Stecker an
einem Ende und zwei
Buchsen am anderen Ende

• Kabel mit einem Stecker an
einem Ende und zwei
Buchsen am anderen Ende

Leistungsmerkmale • Gerade oder rechtwinklig
• Mehrere Standardlängen
• Umflochten und nicht

umflochten
• Standard- und

LED-Ausführungen
• Buchsenstecker als direkte

Schnittstelle zu Sensoren
und anderen Feldgeräten

• Gerade oder rechtwinklig
• Mehrere Standardlängen
• Stecker als Schnittstelle zu

Verteilerkästen oder
ArmorBlock DeviceNet I/O in
Mikro-Ausführung (DC)

• Gerade oder rechtwinklig
• Mehrere Standardlängen
• Direkte Verbindung zwischen

Feldgeräten und
Verteilerkästen oder
Allen-Bradley--ArmorBlock
DeviceNet I/O

• Gerade oder rechtwinklige
Kupplungen

• Mehrere Standardlängen
• Direkte Verbindung zwischen

Feldgeräten und
Verteilerkästen oder
Allen-Bradley--ArmorBlock
DeviceNet I/O

• Gerade oder rechtwinklige
Kupplungen

• Mehrere Standardlängen
• Direkte Verbindung zwischen

Feldgeräten und
Verteilerkästen oder
Allen-Bradley--ArmorBlock
DeviceNet I/O

Lieferbare

Ausführungen

• Mini 8--3. . . . . . . . . . . . .
• Mini-Ausführung,

LED-Anzeige �. . . . . . . . .
• Mini-Ausführung,

Spiralkabel �. . . . . . . . . .
• Mini-Plus-Ausführung 8--4.
• DC--Mikro 8--5. . . . . . . . .
• Mikro-Ausführung (DC),

LED-Anzeige �. . . . . . . . .
• Mikro-Ausführung (DC),

Spiralkabel �. . . . . . . . . .
• AC--Mikro 8--6. . . . . . . . .
• AC-Mikro-Ausführung,

Spiralkabel �. . . . . . . . . .
• EAC--Mikro 8--7. . . . . . . .
• Pico 8--8. . . . . . . . . . . . .
• Pico-Ausführung,

LED-Anzeige �. . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . . . .
• DC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• AC--Mikro �. . . . . . . . . . .

• Mini an Mini �. . . . . . . . . .
• Mini-Plus-Ausführung �. . .
• DC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• DC-Mikro an Pico �. . . . . .
• DC-Mikro an Mini �. . . . . .
• AC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• Pico �. . . . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . . . .

• DC--Mikro--Verzweiger �. .
• AC--Mikro--Verzweiger �. .
• Pico--Verzweiger �. . . . . .
• DC--Mikro--zu--Pico--

Verzweiger �. . . . . . . . . .

• DC--Mikro--zu--DC--Mikro--
Y-Kabel �. . . . . . . . . . . .

• DC--Mikro zu Leiter
Y-Kabel �. . . . . . . . . . . .

• DC--Mikro--zu--Pico--
Y-Kabel �. . . . . . . . . . . .

Gerätesteckverbinder Kabeldurchführungsste
cker

Verteilerkästen Verbindungselemente Zubehör

Beschreibung • Steckverbinder für
Schaltschrankmontage, ein
Kabelende ohne
Steckverbinder

• Anschluss für
Schaltschrankmontage,
Buchse oder Stecker

• Ab Werk vorverdrahtetes
Verteilermodul zum
Anschließen von 4, 6 oder 8
Geräten über ein einziges
Kabel.

• Im Feld montierbare Stecker • Dichtungskappen,
Kupplungsadapter und
weiteres Zubehör für
Verbindungssysteme

Leistungsmerkmale • Stecker-- und
Buchsenvarianten

• 1/2--Zoll--NPT, 1/4--Zoll--NPT
oder M14--Gewinde

• Gewindegehäuse aus Metall

• 4- und 5-polig
• 1/2--Zoll--NPT, 1/4--Zoll--NPT

oder M14--Gewinde
• Gewindegehäuse aus Metall

• 4, 6 oder 8 Anschlüsse,
parallel verdrahtet

• Hauptverbindung mit Kabel
oder Steckverbinder

• Standard- und
LED-Ausführungen

• Schraub--, Löt-- oder
Schneid--Klemm--Steckverbi
nder

• Gerade oder rechtwinklig
• Mehrere Größen für

verschiedene
Kabelhülsendurchmesser

• Robuste, haltbare
Konstruktion

• Versionen, die mit Steckern
und Buchsen verwendet
werden können

• Mehrere Größen für
unterschiedliche
Steckertypen

Lieferbare

Ausführungen

• Mini--Kabeldurchführungsste
cker �. .

• DC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• AC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• EAC--Mikro �. . . . . . . . . .
• Pico �. . . . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . . . .

• Mini--Kabeldurchführungsste
cker �. .

• DC
Mikro--Kabeldurchführungsst
ecker �.

• Mini �. . . . . . . . . . . . . . .
• Mini-Ausführung,

LED-Anzeige �. . . . . . . . .
• DC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• Mikro-Ausführung (DC),

LED-Anzeige �. . . . . . . . .
• AC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• Pico-Ausführung,

LED-Anzeige �. . . . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . . . .
• DC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• AC--Mikro �. . . . . . . . . . .
• Pico �. . . . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . . . .

• Dichtungskappen �. . . . . .
• Kupplungsadapter �. . . . .
• Montagemuttern �. . . . . . .
• Dichtungsscheiben �. . . . .

� Den Katalog On-Machine Connectivity finden Sie auf unserer Website unter www.ab.com/catalogs.

Produktauswahl



Verbindungssysteme

8--3

Mini--Stecker, 4-polig
(gerade)

Leistungsmerkmale
• UL-Eintragung und CSA-Zertifikat
• Hochbelastbares STOOW-A-Kabel,

AWG 16 (1,5 mm)
• Gut sichtbare, gelbe

PVC-Ummantelung mit hoher Öl- und
Chemikalienbeständigkeit

• Einteiliges, gegossenes Gehäuse

Technische Daten

Abmessungen – mm

Produktauswahl

Buchse
(sensorseitig) Kabel Bestellnummer

Buchsenstecker, Ansicht von
vorne Drahtfarbe Kabeldaten Länge – m Gerade Rechtwinklig

1 ü AWG 16 (1 5 )

1,8 889N-F3AFC-6F 889N-R3AFC-6F

1

23

1 grün
2 schwarz
3 weiß

AWG 16 (1,5 mm)
600 V
13 A

3,7 889N-F3AFC-12F 889N-R3AFC-12F
23 3 weiß 13 A

6,1 889N-F3AFC-20F 889N-R3AFC-20F

1 Schwarz
2 Bl

1,8 889N-F4AF-6F 889N-R4AF-6F
2 Blau
3 Braun 3,7 889N-F4AF-12F 889N-R4AF-12F

14
3 Braun
4 Weiß AWG 16 (1,5 mm)

600 V
6,1 889N-F4AF-20F 889N-R4AF-20F

23

4

1 Schwarz
2 W iß

600 V
10 A 1,8 889N-F4AFC-6F 889N-R4AFC-6F23

2 Weiß
3 Rot

10 A

3,7 889N-F4AFC-12F 889N-R4AFC-12F3 Rot
4 Grün 6,1 889N-F4AFC-20F 889N-R4AFC-20F

1 schwarz
2 blau

1,8 889N-F5AF-6F 889N-R5AF-6F
2 blau
3 orange
4 braun

3,7 889N-F5AF-12F 889N-R5AF-12F

15
4 braun
5 weiß 6,1 889N-F5AF-20F 889N-R5AF-20F1

2
3

4

5

1 Weiß
2 Rot

1,8 889N-F5AFC-6F 889N-R5AFC-6F
3 2 Rot

3 Grün
4 Orange

AWG 16 (1,5 mm)
600 V

3,7 889N-F5AFC-12F 889N-R5AFC-12F
4 Orange
5 Schwarz

600 V
8 A 6,1 889N-F5AFC-20F 889N-R5AFC-20F

15
6

1 blau 4 weiß
2 orange 5 braun
3 rot 6 schwarz

3,7 889N-F6AFC-12F –

1

2
3

4

5
6

1 Weiß 4 Orange
2 Rot 5 Schwarz

5 889N-F6AF-5 889N- R6AF- 5
3 2 Rot 5 Schwarz

3 Grün 6 Blau 10 889N-F6AF-10 –

Hinweis: Auf dieser Seite finden Sie die Mehrzahl unserer beliebtesten Mini--Steckerkabel. Eine breitere Auswahl an Mini--Verbindungsprodukten finden Sie in dem
Katalog On-Machine Connectivity auf unserer Website unter www.ab.com/catalogs.

Kabel, Mini

Kopplungsmutter

Anschluss

Kontakte

Kabel

Kabel-Außendurchmesser

Temperatur

Epoxid--beschichtetes Zink

Gegossenes, ölbeständiges PVC

Vergoldetes Palladium/Nickel

Ölbeständige, gelbe PVC-Ummantelung, verdrilltes Kupfer, AWG 16 (1,5 mm),
600 V, UL-Eintragung und CSA-Zertifikat, STOOW-A

3/c = 10 mm
4/c = 11 mm
5/c = 13 mm
6/c = 14 mm

--20 �C bis +105 �C

25,4

Durchm.

55,8

Buchse, gerade
Buchse, rechtwinklig

40,6

45,7

Ungefähre Abmessungen. Die Abbildungen entsprechen nicht der
Originalgröße.



Verbindungssysteme

R8--9

Stecker in Miniausführung, 3--polig,
Außengewinde

Leistungsmerkmale
• Im Feld installierbar
• Stecker-- und Buchsenausführung
• Miniausführung, 3--, 4-- oder 5--polig
• Schraubklemmen für einfache und

sichere Installation
• Ermöglicht komfortables Ändern

vorhandener Kabelinstallationen
• Varianten mit Außen-- und

Innengewinde

Technische Daten

Abmessungen – mm

Produktauswahl

Bestellnummer

Querschnitt-
ansicht Buchse

Querschnitt-
ansicht Stecker

Kabeldurch-
messer – mm

Kenn-
daten Buchse

Stecker -
Innengewinde

Stecker-
Außengewinde

1 1
4,5–7

600 V
871A- TS3- N2 871A- TS3- NU2 871A- TS3- NM2

1

23

1

2 3 9–12

600 V
12 A

871A- TS3- N1 871A- TS3- NU1 871A- TS3- NM1

14 1 4
12–14 871A- TS4- N3 871A- TS4- NU3 871A- TS4- NM3

1

23

4 1

2 3

4

4,5–7
600 V

871A- TS4- N1 871A- TS4- NU1 871A- TS4- NM1

15 1 5
12–14

600 V
9 A

871A- TS5- N3 871A- TS5- NU3 871A- TS5- NM3
1
2

3
4
5 1

2
3

4
5

4,5–7 871A- TS5- N1 871A- TS5- NU1 871A- TS5- NM1

Verbindungselement in Miniausführung
Schraubklemmenausführung

Kopplungsmutter
Verbindergehäuse

Kontakte
Max. Drahtquerschnitt

Gehäuse
Temperatur

Eloxiertes Aluminium, schwarz
Glasfaserverstärktes Nylon
Vergoldetes Palladium/Nickel
AWG 16 (1,5 mm2)
NEMA 6; IP67 (IEC 529)
–40 _C bis +90 _C

Rückseitige Mutter

20 mm 9 mm

80

Buchse und Stecker, gerade
(Innengewinde)

27

81

Stecker, gerade
(Außengewinde)

27



Verbindungssysteme

8--4

Einseitiger Steckverbinder, Mini-Plus, 10-polig

Leistungsmerkmale
• UL-Eintragung und CSA-Zertifikat
• Hochbelastbares STOOW-A-Kabel,

AWG 16 (1,5 mm)
• Gut sichtbare, gelbe

PVC-Ummantelung mit hoher Öl- und
Chemikalienbeständigkeit

• Einteiliges, gegossenes Gehäuse

Technische Daten

Abmessungen – mm

Produktauswahl

Buchse (sensorseitig) Kabel

Buchsenstecker,
Ansicht von vorne Steckerausführung Drahtfarbe Kabeldaten Länge – m Bestellnummer

16

1 orange
2 blau
3 rot/schwarz Tr

2 889N- F9AF- 2

16
7

5 2
89

3 rot/schwarz Tr
4 grün/schwarz Tr
5 weiß
6 rot

5 889N-F9AF-5
89

34
6 rot
7 grün
8 weiß/schwarz Tr
9 schwarz

10 889N-F9AF-10

1 orange
2 blau
3 weiß/schwarz Tr

2 889N- F10AF- 2

1

6

7

5

29

3

8
10

Gerade

3 weiß/schwarz Tr
4 rot/schwarz Tr
5 grün/schwarz Tr
6 orange/schwarz Tr
7 rot

AWG 16 (1,5 mm)
600 V

5 889N-F10AF-5

5 34 7 rot
8 grün
9 schwarz
10 weiß

600 V
7 A

10 889N-F10AF-10

1 orange
2 blau
3 iß/ h T

2 889N- F12AF- 2

18

3 weiß/schwarz Tr
4 rot/schwarz Tr
5 grün/schwarz Tr

5 889N-F12AF-5

1

6

7 2
9

3

8

1012
11

5 grün/schwarz Tr
6 orange/schwarz Tr
7 blau/schwarz Tr
8 h / iß T

10 889N-F12AF-10

6
5

3
4

11

Rechtwinklig

8 schwarz/weiß Tr
9 grün
10 rot

5 889N-R12AF-5

Rechtwinklig 10 rot
11 weiß
12 schwarz 10 889N-R12AF-10

Hinweis: Auf dieser Seite finden Sie die Mehrzahl unserer beliebtesten Mini--Plus--Steckerkabel. Eine breitere Auswahl an Mini--Plus--Verbindungsprodukten finden Sie in
dem Katalog On-Machine Connectivity auf unserer Website unter www.ab.com/catalogs.

Kabel, Mini-Plus

Kopplungsmutter

Anschluss

Kontakte

Kabel
Kabel--Zulassungen

Kabel-Außendurchmesser

Temperatur

Anodisiertes Aluminium mit Klardichtung

Gegossenes, ölbeständiges PVC

Vergoldetes Palladium/Nickel

Ölbeständige, gelbe PVC--Ummantelung, verdrilltes Kupfer, AWG 16 (1,5 mm), 600 V
UL--Eintragung und CSA--Zertifikat, STOOW--A

9/c = 17 mm
10/c = 17 mm
12/c = 18 mm

–40 �C bis +105 �C

Ungefähre Abmessungen. Die Abbildungen entsprechen nicht der
Originalgröße.

31,8

Durchm.

50,8

55,2

66,5






