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Cordons femelles Cordons mâles Cordons de
raccordement

Répartiteurs Câbles en Y

Description • Câble avec connecteur
femelle intégré à une
extrémité

• Câble avec connecteur
mâle intégré à une
extrémité

• Câble avec connecteur
intégré à chaque extrémité

• Câble avec un connecteur
mâle connecté à deux
connecteurs femelles

• Câble avec un connecteur
mâle connecté à deux
connecteurs femelles

Caractéristiques • Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Tressé et non tressé
• Versions standard et à

voyantsLED
• Le connecteur femelle

permet un raccordement
direct aux détecteurs et
autres dispositifs

• Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Le connecteur mâle

permet le raccordement
aux boîtiers de distribution
ou aux E/S ArmorBlock
DeviceNet micro c.c.

• Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Raccordement direct entre

les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

• Connecteurs femelles
droits ou coudés

• Plusieurs longueurs
standard

• Raccordement direct entre
les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

• Connecteurs femelles
droits ou coudés

• Plusieurs longueurs
standard

• Raccordement direct entre
les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

Modèles
disponibles

• Mini 8--3. . . . . . . . . . . .
• Mini lumineux �. . . . . .
• Mini spiralé �. . . . . . . .
• Mini-plus 8--4. . . . . . . . .
• Micro c.c. 8--5. . . . . . . .
• Micro c.c. lumineux �. .
• Micro c.c. spiralé �. . . .
• Micro c.a. 8--6. . . . . . . .
• Micro c.a. spiralé �. . . .
• Micro EAC 8--7. . . . . . .
• Pico 8--8. . . . . . . . . . . .
• Pico lumineux �. . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Mini à mini �. . . . . . . . .
• Mini-plus �. . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.c. à pico �. . . . .
• Micro c.c. à mini �. . . . .
• Micro c.a. �

• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Répartiteur micro c.c. �.
• Répartiteurs micro c.a. �

• Répartiteur pico �. . . . .
• Répartiteur micro c.c. à

pico �. .

• Câbles en Y. micro c.c.
à micro c.c. �. . . . . . . .

• Câbles en Y. micro c.c.
à conducteur �. . . . . . .

• Câble en Y micro c.c.
à pico �. . . . . . . . . . . .

Cordons à
connecteur de

raccordement pour
cloisons

Connecteurs de
raccordement pour

cloisons Boîtiers de
distribution

Borniers Accessoires

Description • Connecteur pour montage
sur panneau avec fils
libres à l’autre extrémité

• Connecteur pour montage
sur panneau, mâle à
femelle

• Module de distribution
précâblé en usine
permettant de raccorder 4,
6 ou 8 appareils à l’aide
d’un seul câble.

• Connecteurs amovibles • Capuchons d’étanchéité,
adaptateurs de couplage
et autres accessoires pour
systèmes de connexion

Caractéristiques • Configurations mâle et
femelle

• Filetage 1/2” NPT, 1/4”
NPT ou M14

• Boîtier métallique fileté

• Configuration à 4 ou
5 broches

• Filetage 1/2” NPT, 1/4”
NPT ou M14

• Boîtier métallique fileté

• 4, 6 ou 8 ports câblés en
parallèle

• Connexion principale par
câble ou par connecteur
rapide

• Versions standard et à
voyants LED

• Connecteurs à visser, à
souder ou autodénudants

• Droits ou coudés
• Différentes tailles pour les

divers diamètres de
gaines

• Construction robuste
• Interfaces pour

connecteurs mâles ou
femelles

• Différentes tailles pour les
divers modèles de
connecteurs

Modèles dispo-
nibles

• Prise mini �. . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Micro EAC �. . . . . . . .
• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Connecteur mini pour
cloisons �

• Connecteur micro c.c.
pour cloisons �. . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Mini lumineux �. . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.c. lumineux �. .
• Micro c.a. �

• Pico lumineux �. . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Capuchons d’étanchéité �

• Adaptateurs de couplage�
• Ecrous de fixation �. . .
• Rondelles d’étanchéité �

� Le catalogue On--Machine Connectivity est disponible sur notre site Internet www.ab.com/catalogs.

Guide de sélection rapide
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Cordon à connecteur mini
4 brochesdroit

Caractéristiques

• Reconnu UL et certifié CSA

• Câble STOOW-A de calibre 16 pour
usage intensif

• Gaine en PVC jaune bien visible
offrant une bonne résistance à l’huile
et aux produits chimiques

• Corps moulé monopièce

Spécifications

Dimensions (mm)

Guide de sélection

Connecteur femelle
(côté détecteur) Câble Référence

Vue de face Couleur des fils
Caract. nomi-
nales des fils Longueur (m) Droit Coudé

1 V t C lib 16

1,8 889N- F3AFC- 6F 889N-R3AFC- 6F

1

23

1 Vert
2 Noir
3 Blanc

Calibre 16
600 V
13 A

3,7 889N- F3AFC- 12F 889N-R3AFC- 12F
23 3 Blanc 13 A

6,1 889N- F3AFC- 20F 889N-R3AFC- 20F

1 Noir 1,8 889N- F4AF- 6F 889N- R4AF- 6F
2 Bleu
3 Brun

3,7 889N- F4AF- 12F 889N-R4AF- 12F

14

3 Brun
4 Blanc Calibre 16

600 V
6,1 889N- F4AF- 20F 889N-R4AF- 20F

23

4

1 Noir
600 V
10 A 1,8 889N- F4AFC- 6F 889N-R4AFC- 6F

2 Blanc
3 Rouge

10 A

3,7 889N- F4AFC- 12F 889N-R4AFC- 12F
3 Rouge
4 Vert 6,1 889N- F4AFC- 20F 889N-R4AFC- 20F

1 Noir
2 Bleu

1,8 889N- F5AF- 6F 889N- R5AF- 6F
2 Bleu
3 Orange
4 Brun

3,7 889N- F5AF- 12F 889N-R5AF- 12F

15

4 Brun
5 Blanc 6,1 889N- F5AF- 20F 889N-R5AF- 20F1

2
3

4

5

1 Blanc
2 Rouge

1,8 889N- F5AFC- 6F 889N-R5AFC- 6F
3 2 Rouge

3 Vert
4 Orange

Calibre 16
600 V

3,7 889N- F5AFC- 12F 889N-R5AFC- 12F
4 Orange
5 Noir

600 V
8 A 6,1 889N- F5AFC- 20F 889N-R5AFC- 20F

15
6

1 Bleu 4 Blanc
2 Orange 5 Brun
3 Rouge 6 Noir

3,7 889N- F6AFC- 12F —

1

2
3

4

5
6

1 Blanc 4 Orange
2 Rouge 5 Noir

5 889N- F6AF- 5 889N- R6AF- 5
3 2 Rouge 5 Noir

3 Vert 6 Bleu 10 889N- F6AF- 10 —

Remarque : cette page représente une grande partie de nos principaux cordons à connecteur mini. Vous trouverez de nombreux autres produits à connecteur
mini dans le catalogue On--Machine Connectivity, disponible sur notre site Internet www.ab.com/catalogs.

Cordons à connecteur rapide mini

Ecrou d’accouplement

Connecteur

Contacts

Câble

Diamètre extérieur du câble

Température

Zinc revêtu de résine époxy

PVC moulé résistant à l’huile

Palladium/nickel plaqué or

Gaine en PVC jaune résistant à l’huile, fils de cuivre torsadés calibre 16,
600 V, reconnu UL et certifié CSA, STOOW-A

3/c = 10 mm
4/c = 11 mm
5/c = 13 mm
6/c = 14 mm

--20 �C à +105 �C

Ø 25,4

55,8

Droit femelle
Coudé femelle

40,6

45,7

Les dimensions sont approximatives. Les illustrations ne sont pas à l’échelle.
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Connecteur à visser, Mini mâle, 3 broches,
filetages externes

Caractéristiques
• Raccordement sur site
• Modèles mâle et femelle
• Modèles mini à 3, 4 ou 5 broches
• Les bornes à vis permettent une

installation simple et sûre
• Permet une modification facile des

installations de câblage existantes
• Configurations avec filetage externe

et interne

Spécifications

Dimensions (mm)

Guide de sélection

Vue de face Diamètre de la gaine Classi
Référence

Vue de face
femelle Vue de face mâle

Diamètre de la gaine
du câble (mm)

Classi-
fication Femelle Filetages internes Filetages externes

1 1
4,5 à 7

600 V
871A- TS3- N2 871A- TS3- NU2 871A- TS3- NM2

1

23

1

2 3 9 à 12

600 V
12 A

871A- TS3- N1 871A- TS3- NU1 871A- TS3- NM1

14 1 4
12 à 14 871A- TS4- N3 871A- TS4- NU3 871A- TS4- NM3

1

23

4 1

2 3

4

4,5 à 7
600 V

871A- TS4- N1 871A- TS4- NU1 871A- TS4- NM1

15 1 5
12 à 14

600 V
9 A

871A- TS5- N3 871A- TS5- NU3 871A- TS5- NM3
1
2

3
4
5 1

2
3

4
5

4,5 à 7 871A- TS5- N1 871A- TS5- NU1 871A- TS5- NM1

Connecteur à visser, modèle Mini
Modèle à borne à vis

Ecrou d’accouplement

Corps du connecteur

Contacts

Section maximum des fils

Classification

Température

Aluminium anodisé noir

Nylon -- chargé verre

Palladium/nickel plaqué or

Calibre 16 AWG (1,5 mm2)

NEMA 6 ; IP67 (CEI 529)

--40 _C à 90 _C

Ecrou arrière

20 mm 9 mm

80

Femelle droit
(filetage interne)

27

81

Mâle droit
(filetage externe)

27






