Grafikterminals
OptixPanel™ Compact

Bedienfelder fur die Visualisierung
auf Basis der FactoryTalk®
Optix™-Software

Highlights

« Eingebettete Losungen basierend auf der FactoryTalk
Optix-Software, der neuen kollaborativen,
cloudbasierten Plattform, die ein einzigartiges Ma3
an Flexibilitat, Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit und
Offenheit fur Visualisierungs- und Edge-Computing-
Anwendungen bietet

« Vollstandige, industrielle Interoperabilitat fiir M2M-
Szenarien und Anbindung an MES- und ERP-Systeme
dank nativer Unterstitzung des OPC UA-Protokolls,
einfache Zwei-Wege-Kommunikation mit Cloud-
Infrastrukturen tber das MQTT-Protokoll

Frontabdeckungen aus Aluminium (ALU) mit
resistivem Touchscreen

« Vollig flache Frontabdeckungen aus Aluminium
und Glas (TFM) mit riickprojiziertem, kapazitivem
Multitouch-Touchscreen

Erhaltlich mit einer Breite von 4,3 und 7 Zoll

Ausgestattet mit einem Gigabit-Ethernet-Port, einem
USB 2.0-Anschluss und einem seriellen Multistandard-
Anschluss

Integrierte FactoryTalk® Remote Access™-Software
flr die Fernunterstitzung (mit UBIQUITY-Lizenz
kompatibel)

Allen-Bradley

by ROCKWELL AUTOMATION

Die OptixPanel™ Compact-Grafikterminals von
Allen-Bradley® sind in kleineren GroBen
erhaltlich und eignen sich daher perfekt fur
Anwendungen auf Maschinen- und Skid-
Ebene. Diese Grafikterminals bieten lhnen

eine PC-ahnliche Benutzererfahrung in einem
geschlossenen Bedienerschnittstellengerat.
Es muss kein Betriebssystem gesichert werden
und kleinere Anwendungen kdnnen von dem
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis
profitieren. AuBerdem sind verschiedene
BildschirmgroBen, Frontblendenoptionen,
Seitenverhaltnisse und Touchscreen-
Technologien erhaltlich, die Gesten wie Wischen
und Auf- und Zuziehen unterstitzen, um die
Integration in Ihren Fertigungsbereich zu
erleichtern.

Auf den OptixPanel-Grafikterminals werden
die Softwareprodukte FactoryTalk® Optix™ und
FactoryTalk® Remote Access™ ausgeflhrt, die
fur Flexibilitat, Skalierbarkeit und erweiterte
Konnektivitat sorgen.

@ Roglawen



Abmessungen

ANSICHT VON VORN AUSSCHNITT SEITENANSICHT
OptixPanel Compact graphic terminals - ALU/TFM
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OptixPanel Compact - Aluminium - Widescreen
LCD A B Cc D E F G
mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll
4,3 Zoll Breite 136 5,35 95 374 | 1295 5,10 88,5 3,48 33 1,30 - - 4 0.16
7 Zoll Breite 203 7,99 1485 | 5,85 195 7,68 1385 | 5,45 24,5 0,96 17,5 0,69 4 0,16
OptixPanel Compact - True Flat Multitouch - Widescreen
LCD A B C D E F G
mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll
4,3 Zoll Breite 136 5,35 95 374 | 1295 5,10 88,5 3,48 33 1,30 - - 4 0,16
7 Zoll Breite 203 7,99 1485 | 585 195 7,68 1385 | 5,45 24,5 0,96 17,5 0,69 5 0,20
E/A-Abschirmung
1xUSB 2.0
NETZ/NEUSTART-TASTE 1x LAN COM TX-LED
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NETZSTECKER 1x COM (DB9M) COMRX-LED
POWER-ON-LED FACTORY RESET-LED
FACTORY RESET-TASTE




Technische Daten

OptixPanel Compact- OptixPanel Compact-
Grafikterminals - ALU Grafikterminals - TFM
" FactoryTalk® Optix™-Runtime
O (LizenzgroBe: S/M)
P o FactoryTalk® Remote Access™ Basic
SOFTWARE FUR DIE FERNUNTERSTUTZUNG (UBIQUITY-kompatibel)
INSTALLIERTES BETRIEBSSYSTEM Yocto Linux
LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, 4,3 Zoll Breite - 480 x 272
TFT-LCD 7 Zoll Breite - 800 x 480
TOUCHSCREEN Resistiv, 4 Drahte P-CAP Multitouch
Material Aluminium True-Flat-Aluminium
FRONTABDECKUNG
Logo A-B oder ohne Marke
SCHUTZ- IP-Schutzklasse IP65 - Frontal
KLASSE (IP) NEMA-Spezifikation UL-Typ 1, 4x (nur fir den Innenbereich), hangend
. Installation Schaltschrankmontage
GEHAUSE
Material Verzinktes Stahlblech
PROZESSOR (auf der Platine verlotet) NXP i.MX 8M Mini Quad ARM Cortex A53 1,6 GHz « 84 Bit « integrierter Grafikprozessor (GPU)
SYSTEMSPEICHER - RAM 1GB (LP-DDR4-Modul)
MASSENSPEICHER ~2GBeMMCTLC
LAN 1x Gigabit Ethernet (RJ45)
SCHNITTSTELLEN usB 1xUSB 2,0(Typ A/Host)
SERIELL 1x RS232/422/485(DBYM), nicht isoliert
SPANNUNGSVERSORGUNGSEINGANG 24V DC(18+32 V DC)isoliert
BATTERIE 1x BR1225A Interner Zugriff
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C+50°C
LAGERTEMPERATUR -20°C+60°C
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT BETRIEB/ o . on o . .
LAGERUNG 20 % +90 % RH (nicht kondensierend)
ZULASSUNGEN CE, cULus Listed, UKCA, KC, RCM, MOROCCO, ODVA
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