Standard-
Grafikterminals
OptixPanel™

Bedienfelder fur Visualisierung und
maximale Konnektivitat auf Basis der
FactoryTalk® Optix™-Software

Highlights

« Eingebettete Losungen basierend auf der FactoryTalk

Optix-Software, der neuen kollaborativen,
cloudbasierten Plattform, die ein einzigartiges Ma3
an Flexibilitat, Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit und
Offenheit fur Visualisierungs- und Edge-Computing-
Anwendungen bietet

Vollstandige, industrielle Interoperabilitat fir M2M-
Szenarien und Anbindung an MES- und ERP-Systeme
dank nativer Unterstitzung des OPC UA-Protokolls,
einfache Zwei-Wege-Kommunikation mit Cloud-
Infrastrukturen ber das MQTT-Protokoll

Frontabdeckungen aus Aluminium (ALU) und
Aluminium True Flat (TF) mit resistivem Touchscreen

Véllig flache Frontabdeckungen aus Aluminium
und Glas (TFM) mit rlickprojiziertem, kapazitivem
Multitouch-Touchscreen

Véllig flache Frontabdeckungen aus Edelstahl (TFK)
mit resistivem Touchscreen

Erhaltlich mit 10,4 Zoll, 12,1 Zoll und 15 Zoll im
Seitenverhaltnis 4:3 und 7 Zoll, 10,1 Zoll, 12,1 Zoll,
15,6 Zoll, 18,5 Zoll und 21,5 Zoll im Breitbildformat

Ausgestattet mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports, zwei
USB 3.0-Ports und einer seriellen Multistandard-
Schnittstelle

Integrierte FactoryTalk® Remote Access™-Software
flr die Fernunterstitzung (mit UBIQUITY-Lizenz
kompatibel)

Allen-Bradley

by ROCKWELL AUTOMATION

Die Standard-Grafikterminals OptixPanel™ von
Allen-Bradley® bieten Ihnen eine PC-ahnliche
Benutzererfahrung in einem geschlossenen
Bedienerschnittstellengerat. Es muss kein
Betriebssystem gesichert werden und kleinere
Anwendungen konnen von dem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhaltnis profitieren.

Daruber hinaus sind sie in einer Vielzahl von
BildschirmgroBen, Frontblendenoptionen,
Seitenverhaltnissen und Touchscreen-
Technologien erhaltlich, die Gesten wie
Wischen und Auf- und Zuziehen unterstutzen,
und konnen fur eine einfachere Integration in
Ihren Fertigungsbereich auf zwei unabhangigen
Netzwerken betrieben werden.

Auf den OptixPanel-Grafikterminals werden
die Softwareprodukte FactoryTalk® Optix™ und
FactoryTalk® Remote Access™ ausgeflhrt, die
far Flexibilitat, Skalierbarkeit und erweiterte
Konnektivitat sorgen.

@ Roglawen



Abmessungen

ANSICHT VON VORN AUSSCHNITT SEITENANSICHT
OptixPanel Standard - Aluminium - Widescreen
- A -
i
C
B
D
v
LCD A B c D E G
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll mm Zoll mm Zoll
7ZollBreite | 207 = 815 | 150,5 | 593 196 7,72 140 5,51 54 2,13 - - 5 0,2
10,1Zoll B 2695 | 10,61 | 188 | 740 | 2555 | 10,06 | 174 6,85 43 1,69 16,8 0,66 5 0,20
12,1Zoll B 315 | 12.40 | 217 | 854 | 301 | 1185 | 203 | 7,99 43 1,69 19,8 0.78 5 0,20
15,6 Zoll B 4015 | 1581 | 251 988 | 388 | 1528 | 238 | 9,37 43 1,69 21,8 0,86 5 0,20
18,5 ZolI B 467 | 18,39 | 288 | N34 | 453 | 1783 | 274 | 10,79 | 43 1,69 19,8 0.78 7 0,28
21,5Z0llB 534 | 21,02 | 3255 | 12,81 | 520 | 20,47 | 312 | 12,28 | 43 1,69 19,8 0.78 7 0,28
OptixPanel Standard - True Flat Multitouch - Widescreen
LCD A B c D E G
mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm Zoll mm Zoll
7ZollBreite | 207 = 815 | 150,5 | 593 196 7,72 140 5,51 54 2,13 - - 6 0.24
10,1Zoll B 2695 | 10,61 | 188 | 740 | 2555 | 10,06 | 174 6,85 43 1,69 17,3 0,68 6,5 0,26
12,1Z0ll B 315 | 1240 | 217 | 854 | 301 | 185 | 203 | 799 43 1,69 20,3 0,80 75 0,30
15,6 Zoll B 4015 | 1581 | 251 988 | 388 | 1528 | 238 | 9,37 43 1,69 22,3 0,88 75 0,30
18,5Z0llB 467 | 18,39 | 288 | N34 | 453 | 1783 | 274 | 10,79 | 43 1,69 20,3 0,80 10,5 0,41
21520llB 534 | 21,02 | 3255 | 12,81 | 520 | 20,47 | 312 | 12,28 | 43 1,69 20,3 0,80 10,5 0,41
OptixPanel Standard - Aluminium TrueFlat (4:3) und Aluminium (4:3)
d A L
1
C
B
D
\ G
LCD A B c D E F G
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll
10,4 Zoll 296 | 1165 | 231 9,09 | 283 | 114 219 8,62 43 169 | 188 | 0,74 6 0,24
12,1Zoll 326 | 12,83 | 261 | 10,28 | 315 | 12.40 | 250 | 9,84 43 169 | 188 | 074 6 0,24
15 Zoll 391 | 1539 | 306 | 12,05 | 380 | 1496 | 295 | 1161 43 169 | 188 | 074 7 0,28




Abmessungen

ANSICHT VON VORN AUSSCHNITT SEITENANSICHT
OptixPanel Standard - Edelstahl - Widescreen

- A -

Y

c
B
D
G
LCD A B C D E F G
mm | Zoll mm Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll mm | Zoll

10,1Zoll B 2785 | 10,96 | 1965 | 774 | 2555 | 10,06 | 174 6,85 43 1,69 17,6 0,69 53 0.21
12,1Z0lIB 324 | 12,76 | 226 8,90 301 11,85 | 203 7,99 43 169 | 206 | 0,81 5,3 0.21
15,6 Zoll B 4105 | 1816 | 260 | 10,24 | 388 | 1528 | 238 9,37 43 1,69 236 | 0,93 53 0.21
18,5 Zoll B 476 | 1874 | 297 | MB9 | 453 | 1783 | 274 | 10,79 43 1,69 216 0,85 53 0.21
21,5Z0ll B 5435 | 21,40 | 3345 | 1317 | 520 | 20,47 | 312 | 12,28 43 1,69 21,6 0,85 53 0.21

E/A-Abschirmung
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NETZSTECKER 2 x USB 3.0 1x COM(DB9M)

MICRO SD-STECKPLATZ COMRX-LED

FACTORY RESET-TASTE POWER-ON-LED




Technische Daten

OptixPanel
Standard -
Grafikterminals
- Aluminium -
Widescreen

OptixPanel
Standard-
Grafikterminals -
Aluminum True Flat
(4:3)und Aluminum
(4:3)

OptixPanel
Standard-
Grafikterminals -
True Flat
Multitouch -
Widescreen

OptixPanel
Standard-
Grafikterminals -
Edelstahl -
Widescreen

HMI-SOFTWARE

FactoryTalk® Optix™-Runtime (Lizenzgr6Be: S/M)

SOFTWARE FUR DIE FERNUNTERSTUTZUNG

FactoryTalk® Remote Access™ PRO (UBIQUITY-kompatibel)

INSTALLIERTES BETRIEBSSYSTEM

Linux Yocto

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, TFT-LCD

7 Zoll Breite - 800 x 480
10,1Zo0ll Breite - 1280 x 800
12,1Zoll Breite - 1280 x 800
15,6 Zoll Breite - 1920 x 1080
18,5 Zoll Breite - 1920 x 1080
21,5 Zoll Breite - 1920 x 1080

10,4 Zoll 4:3-800 x 600
12,1Z0l1 4:3-1024 x 768
15Z0ll 4:3-1024 x 768

7 Zoll Breite - 800 x 480
10,1Zoll Breite - 1280 x 800
12,1Zoll Breite - 1280 x 800

15,6 Zoll Breite - 1920 x 1080
18,5 Zoll Breite - 1920 x 1080
21,5 Zoll Breite - 1920 x 1080

10,1Zoll Breite - 1280 x 800
12,1Zoll Breite - 1280 x 800
15,6 Zoll Breite - 1920 x 1080
18,5 Zoll Breite - 1920 x 1080
21,5 Zoll Breite -1920 x 1080

TOUCHSCREEN Resistiv, 4 Drahte P-CAP Multitouch Resistiv, 4 Drahte
Material Aluminium True-Flat-Aluminium True-Flat-Edelstahl
FRONTABDECKUNG
Logo A-B oder ohne Marke
SCHUTZ- IP-Schutzklasse IP65 - Frontal IP69K - Frontal
KLASSE (IP) NEMA-Spezifikation UL-Typ 1, &4x(nur fur den Innenbereich), hangend
. Installation Schaltschrankmontage
GEHAUSE
Material Verzinktes Stahlblech

PROZESSOR (auf der Platine verlotet)
SYSTEMSPEICHER - RAM

NXPi.MX 8M Plus Quad ARM Cortex A53 1,6 GHz « 64 Bit « integrierter Grafikprozessor (GPU)
4 GB(LP-DDR4-Modul)

MASSENSPEICHER ~12GBeMMCTLC
SPEICHERERWEITERUNG 1x MicroSD-Steckplatz integriert mit externem Zugriff (Push-Push)

LAN 2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
SCHNITTSTELLEN UsB 2xUSB 3.0(Typ A/Host)

SERIELL 1x RS232/422/485(DBIM), isoliert

SPANNUNGSVERSORGUNGSEINGANG 24V DC(18+ 32V DC) isoliert
BATTERIE 1xBR2032A Interner Zugriff
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C+50°C
LAGERTEMPERATUR -20°C+60°C
EE(-;QLIL‘;I:(I;- UFTFEUCHTIGKEIT BETRIEB/ 20 % +90 % RH(nicht kondensierend)
ZULASSUNGEN CE, cULus Listed, UKCA, ATEX, KC, RCM, MOROCCO, ODVA

Vernetzen Sie sich mit uns. 0 . m .

AMERIKA: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: +1 414 382 2000
EUROPA/NAHER OSTEN/AFRIKA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgien, Tel: +32 2 663 0600
ASIEN/AUSTRALIEN/PAZIFIKRAUM: Rockwell Automation SEA Pte Ltd, 2 Corporation Road, #04-05, Main Lobby, Corporation Place, Singapore 618494, Tel: (65) 6510 6608
DEUTSCHLAND: Rockwell Automation GmbH, ParsevalstraBe 11, 40468 Disseldorf, Tel: +49(0)211 41553 O
SCHWEIZ: Rockwell Automation AG, Industriestrasse 20, CH-5001 Aarau, Tel: +41(62) 883 77 77, Customer Service - Tel: 0848 000 277
OSTERREICH: Rockwell Automation, KotzinastraBe 9, A-4030 Linz, Tel: +43(0)732 38 909 0

rockwellautomation.com

expanding human possibility*
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