
基于软件的 FactoryTalk® Optix™ 
可视化操作面板，实现互联能力
更大化

亮点
•  �基于 FactoryTalk Optix 软件的嵌入式解决方案，

通过全新的云协作平台提供前所未有的灵活性、
可扩展性和开放性，满足可视化和边缘计算应用
需求

•  �为 M2M 应用场景提供全面工业互操作性，凭借
对 OPC UA 协议的原始支持轻松对接 MES 和 ERP 
系统，并可通过 MQTT 协议实现与云基础设施的
双向通信 

•  �铝 (ALU) 制和铝制纯平 (TF) 前面板，配备电阻式
触摸屏 

•  �铝和玻璃材质纯平前面板 (TFM)，多点触控背投
电容式触摸屏 

•  �不锈钢制纯平 (TFK) 前面板，配备电阻式触摸屏
•  �可选 10.4 英寸、12.1 英寸和 15 英寸屏幕 

 （4:3 纵横比），以及 7 英寸、10.1 英寸、 
12.1 英寸、15.6 英寸、18.5 英寸和 21.5 英寸屏幕 
 （宽屏纵横比） 

•  �原生配备两个千兆以太网端口、两个 USB 3.0 
端口和一个多标准串行端口

•  �自带 FactoryTalk® Remote Access™ 软件， 
用于提供远程协助（兼容 UBIQUITY 许可证）

OptixPanel™ Standard 
图形终端

Allen-Bradley® OptixPanel™ Standard 图形终端
在密封人机界面 (HMI) 设备中提供媲美 PC 的
用户体验。无需采取操作系统安全防护措施，
在小型应用中带来较强的性价比。图形终端
可选多种屏幕尺寸、面板边框选项、纵横比
和触摸屏技术，支持轻扫、指捏等手势操作，
并且可以接入两个独立网络，便于在车间轻松
进行集成。

OptixPanel 图形终端运行 FactoryTalk® Optix™ 
和 FactoryTalk® Remote Access™ 软件，兼具
灵活性和可扩展性，互联能力显著提升。



尺寸

液晶显示屏 A B C D E F G

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

7 英寸宽屏 207 8.15 150.5 5.93 196 7.72 140 5.51 54 2.13 - - 5 0.2

10.1 英寸宽屏 269.5 10.61 188 7.40 255.5 10.06 174 6.85 43 1.69 16.8 0.66 5 0.20

12.1 英寸宽屏 315 12.40 217 8.54 301 11.85 203 7.99 43 1.69 19.8 0.78 5 0.20

15.6 英寸宽屏 401.5 15.81 251 9.88 388 15.28 238 9.37 43 1.69 21.8 0.86 5 0.20

18.5 英寸宽屏 467 18.39 288 11.34 453 17.83 274 10.79 43 1.69 19.8 0.78 7 0.28

21.5 英寸宽屏 534 21.02 325.5 12.81 520 20.47 312 12.28 43 1.69 19.8 0.78 7 0.28
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OptixPanel Standard graphic terminals - ALU/TFM (Wide)

OptixPanel Standard graphic terminals - ALU/TF (4:3)

OptixPanel Standard graphic terminals - TFK
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OptixPanel Standard – 铝制前面板–宽屏 

液晶显示屏 A B C D E F G

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

10.4 英寸 296 11.65 231 9.09 283 11.14 219 8.62 43 1.69 18.8 0.74 6 0.24

12.1 英寸 326 12.83 261 10.28 315 12.40 250 9.84 43 1.69 18.8 0.74 6 0.24

15 英寸 391 15.39 306 12.05 380 14.96 295 11.61 43 1.69 18.8 0.74 7 0.28
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OptixPanel Standard graphic terminals - TFK
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OptixPanel Standard – 铝合金纯平 (4:3) 和铝合金 (4:3) 前面板

OptixPanel Standard - 多点触控纯平前面板 - 宽屏

液晶显示屏 A B C D E F G

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

7 英寸宽屏 207 8.15 150.5 5.93 196 7.72 140 5.51 54 2.13 - - 6 0.24

10.1 英寸宽屏 269.5 10.61 188 7.40 255.5 10.06 174 6.85 43 1.69 17.3 0.68 6.5 0.26

12.1 英寸宽屏 315 12.40 217 8.54 301 11.85 203 7.99 43 1.69 20.3 0.80 7.5 0.30

15.6 英寸宽屏 401.5 15.81 251 9.88 388 15.28 238 9.37 43 1.69 22.3 0.88 7.5 0.30

18.5 英寸宽屏 467 18.39 288 11.34 453 17.83 274 10.79 43 1.69 20.3 0.80 10.5 0.41

21.5 英寸宽屏 534 21.02 325.5 12.81 520 20.47 312 12.28 43 1.69 20.3 0.80 10.5 0.41



重启/出厂复位按钮

重启按钮 通信 TX LED2x LAN 端口

电源插头

出厂复位按钮 开机 LED

通信 RX LED

1x 通信端口 (DB9M)

Micro SD 卡槽

2x USB 3.0 端口

OptixPanel™ Standard

液晶显示屏 A B C D E F G

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

10.1 英寸宽屏 278.5 10.96 196.5 7.74 255.5 10.06 174 6.85 43 1.69 17.6 0.69 5.3 0.21

12.1 英寸宽屏 324 12.76 226 8.90 301 11.85 203 7.99 43 1.69 20.6 0.81 5.3 0.21

15.6 英寸宽屏 410.5 16.16 260 10.24 388 15.28 238 9.37 43 1.69 23.6 0.93 5.3 0.21

18.5 英寸宽屏 476 18.74 297 11.69 453 17.83 274 10.79 43 1.69 21.6 0.85 5.3 0.21

21.5 英寸宽屏 543.5 21.40 334.5 13.17 520 20.47 312 12.28 43 1.69 21.6 0.85 5.3 0.21
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尺寸

I/O 防护罩

正视图 无边框视图 侧视图

OptixPanel Standard – 不锈钢制前面板 – 宽屏

Micro SD
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技术参数

OptixPanel  
Standard  

图形终端 – 
铝制前面板 –  

宽屏

OptixPanel  
Standard  

图形终端 –  
铝制纯平 (4:3) 和
铝制 (4:3) 前面板

OptixPanel  
Standard  

图形终端 –  
多点触控纯 

平前面板 – 宽屏

OptixPanel  
Standard  

图形终端 – 
不锈钢制前面板 –  

宽屏
HMI 软件 FactoryTalk® Optix™ 运行时（许可证规模：M / L）
远程协助软件 FactoryTalk® Remote Access™ 专业版（兼容 UBIQUITY）
安装的操作系统 Yocto Linux

LED 背光 TFT 液晶显示屏

7 英寸宽屏 – 800x480 
10.1 英寸宽屏 – 1280x800 
12.1 英寸宽屏 – 1280x800 

15.6 英寸宽屏 – 1920x1080 
18.5 英寸宽屏 – 1920x1080 
21.5 英寸宽屏 – 1920x1080

10.4 英寸 4:3 – 800x600 
12.1 英寸 4:3 – 1024x768 
15 英寸 4:3 – 1024x768

7 英寸宽屏 – 800x480 
10.1 英寸宽屏 – 1280x800 
12.1 英寸宽屏 – 1280x800 

15.6 英寸宽屏 – 1920x1080 
18.5 英寸宽屏 – 1920x1080 
21.5 英寸宽屏 – 1920x1080

10.1 英寸宽屏 – 1280x800 
12.1 英寸宽屏 – 1280x800 

15.6 英寸宽屏 – 1920x1080 
18.5 英寸宽屏 – 1920x1080 
21.5 英寸宽屏 – 1920x1080

触摸屏 四线电阻式 投射电容式（多点触
控） 四线电阻式

前面板
材料 铝 铝制纯平 不锈钢纯平

 徽标 A-B 或无品牌徽标

防护 
等级 IP 

IP 防护等级 IP65 – 正面 IP69K – 正面

NEMA 防护等级 UL Type 1、4X（仅限室内使用），待定

外壳
安装 面板安装
材料 镀锌光整钢

处理器（板载焊接）  NXP i.MX 8M Plus（四核 ARM Cortex A53 架构），1.6 GHz • 64 位 • 集成 GPU

系统内存 (RAM) 4GB（LP-DDR4 模块）
大容量存储设备 eMMC TLC（约 12 GB）
存储拓展 1x MicroSD 板载卡槽，支持外部操作（push-push 结构）

接口
LAN 2x 千兆以太网端口 (RJ45)

USB 2x USB 3.0 端口（Type-A / 主机）
串行端口 1x RS232/422/485 (DB9M)，隔离型

电源输入 24VDC (18 ÷ 32VDC) 隔离电源
电池 1x BR2032A（内置）
工作温度 0°…50°C

存储温度 -20°…60°C

工作/存储相对湿度 20%…90% RH（无凝露）
认证 CE、cULus 列名、UKCA、ATEX、KC、RCM、MOROCCO、ODVA

http://www.rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation

