
Stratix 5400 工業網管型交換器

洛克威爾自動化公司為現有的 Stratix™ 工業網路基礎架構產品組合增
添一款全千兆 (GE) 平台式交換器。Allen‑Bradley® Stratix 5400™ 工業網
管型交換器支援 GE 乙太網路供電 (PoE) 及其他 GE 光纖連接埠的第 2 
層交換及第 3 層路由，適合各種應用用途。 

產品組合新增的這款產品能支援多種網路組態，功能多樣。若將 
Stratix 5400 作為第 2 層交換器，對於需要雙環狀架構或高效能終端裝
置 (例如視訊或電話語音) 的重工業應用而言是是理想的解決方案。 

作為第 3 層交換器使用時，可以分段的網路之間可以進行路由以提升
效能，並防止不必要的網路流量。將網路分段有助於加速網路變更，藉
由建構信任的網路來簡化網路安全管理，以及提升效率。

營運技術 (OT) 和資訊科技 (IT) 專業人員可以選擇由洛克威爾自動化公
司和 Cisco 共同開發的交換器，運用早已熟悉的工具和技術。您可以藉
由提供最佳化的整合，體驗更簡便的試運轉和更快速的診斷擷取。

功能及優點：
•	 支援第 2 層存取交換及第 3 層
路由，以搭配多層的網路架構

•	 有三層環網支撐的整合式裝置
環網 (DLR) 有助於位更複雜的
機械增加網路設計彈性

•	 全千兆 (GE) 平台，支援高效能
網路

•	 工業應用的預設組態設定可以
簡化安裝程序並最佳化效能

•	 支援雙 GE 交換器環狀組態， 
以實現高效能網路恢復能力

•	 內建網路位址轉譯 (NAT)，提供 
1:1 IP位置對應以減少測試時間

最佳化整合：
•	 Studio 5000® 外掛設定檔 

(AOP) 可提供優質整合至
洛克威爾自動化整合式架
構 (Rockwell Automation 
Integrated Architecture) ®

•	 預先定義的 Logix 標籤可用於
進行監控和連接埠控制

•	 FactoryTalk® View面板可以啟動
監控狀態並執行警報 

•	 嵌入式 Cisco 技術有助於與企
業網路整合，並提供通用 IT 開
發和管理工具



目錄編號 連接埠
總數

RJ45 連
接埠

組合連接
埠 (RJ45 及 
SFP 插槽)

PoE 連接埠 + 韌體  
(FW) 類型

IEEE 1588 
PTP NAT DLR

4 個 GE 連接埠
版本

1783-HMS4C4CGN 8 - 4 GE + 4FE - -

第 2 層 是 是 是

1783-HMS8T4CGN 12 8 FE 4 GE - -
1783-HMS8S4CGN 12 - 4 GE - 8 FE
1783-HMS4T4E4CGN 12 4 FE 4 GE 4 FE
1783-HMS4S8E4CGN 16 - 4 GE 8 FE 4 FE
1783-HMS16T4CGN 20 16 FE 4 GE

全 GE 連接埠
版本

1783-HMS8TG4CGN 12 8 GE 4 GE - -

第 2 層 是 是 是

1783-HMS8SG4CGN 12 - 4 GE - 8 GE
1783-HMS4EG8CGN 12 - 8 GE 4 GE -
1783-HMS4SG8EG4CGN 16 - 4 GE 8 GE 4 GE
1783-HMS16TG4CGN 20 16 GE 4 GE - -
1783-HMS8TG8EG4CGN 20 8 GE 4 GE 8 GE -

全 GE 連接埠第 
3 層版本

1783-HMS8TG4CGR 12 8 GE 4 GE - -

第 3 層 是 是 是

1783-HMS8SG4CGR 12 - 4 GE - 8 GE
1783-HMS4EG8CGR 12 - 8 GE 4 GE -
1783-HMS4SG8EG4CGR 16 - 4 GE 8 GE 4 GE
1783-HMS16TG4CGR 20 16 GE 4 GE - -
1783-HMS8TG8EG4CGR 20 8 GE 4 GE 8 GE -

FE - 快速乙太網路 GE - 千兆乙太網路
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Stratix 5400 設定選項

所有的 Gigabit  
乙太網路架構

支援第 2 層 GE 交換高速
介面至高效能端點裝置。

雙 GE 交換器環網提供網
路韌性與媒體備援。

整合的 DLR 與三環網支援
提供擴充的裝置連線能力

與高效能韌性。

雙 GE 交換器環
網架構

全工廠 
全現場 
作業系統

整合的 DLR 架構

DLR

DLR

DLR

REP

第 3 層 GE 路由提
供設計高效能網路
架構的彈性。


